
Parmak kollu valf 
H-4/3-M5
Ürün numarası: 7334
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Bilgi sayfası

Özellik Değer

Valf fonksiyonu 4/3 egsoz
Tetikleme şekli manuel
Standart nominal debi 125 l/min
Çalışma basıncı 0 ... 8 bar
Geriye dönme şekli mekanik yay
Nominal genişlik 4 mm
Sızdırmazlık prensibi yumuşak
Kumanda şekli Pilotlu
Akış yönü tek yönlü
PWIS uygunluğu VDMA24364-B1/B2-L
Pnömatik bağlantı 1 M5
Pnömatik bağlantı 2 M5
Pnömatik bağlantı 3 kanalsız


