PE doniistiiriicii
PE-PK-4-SW

Orin numarasi: 7471 FESTO
Su sigramalarina karsi korumali.
2
1 4
Bilgi sayfasi
Ozellik Deger
Uygun oldugu standart EN 60947-5-1
CE isareti (bkz. uygunluk beyani) alcak gerilim cihazlanyla ilgili EU yonetmeligine uygun
UKCA isareti (bkz. Uygunluk Beyani) Elektrikli ekipmanlar icin UK talimatlarina gore
Olgme degeri Relatif basing
Olgme metodu Pnomatik-elektriksel basing gevirici
Mpa isletim basinci 0...0,025 MPa
Calisma basinci 0...0,25 bar
Asiri yiik araligi 8 bar
Kullanim havasi I1S08573-1:2010’a uygun basingl hava [7:4:4]
Galisma ve pilot ortam hakkinda agiklama Yaglamali operasyon miimkiin
Kullanim havasi sicakligi 0...60 °C
Cevre sicakligi 0...60 °C
Anahtarlama ¢ikisi Kontaktl
Anahtarlama fonksiyonu Sabit histeresisli esik degeri
Anahtarlama elemani fonksiyonu Secici anahtar
Kapama noktasi maksimum 0,25 bar
A¢ma noktasi minimum 0,07 bar
Max. Anahtarlama frekansi 1Hz
Asgari yiik akimi 100 mA
Calisma gerilimi araligi AC 12...250V
Calisma gerilimi araligi DC 12...250V
Endiiktif yik icin kullanim kategorisi AC-14
DC-13
Omik yiik icin kullanim kategorisi AC-12
DC-12
Elektriksel baglanti 3 baglanti teli
Elektriksel baglanti 1, baglanti teknolojisi Acik ug
Kablo uzunlugu 0,5m
Malzeme, kablo kilifi PVC
Baglanti sekli 1n montaj cercevesi lizerine
gecis delikli
Secenekler:
Montaj pozisyonu istenildigi gibi
Pnomatik baglant PK-4
Uriin agirlig: 40g
Malzeme, muhafaza PA-kuvvetlendirilmis
POM
Celik
VMQ (silikon)
Malzeme, anahtar kontagi glimiis
Malzeme, elektrik baglantisi Galvaniz kapli
Malzeme, membran CR
Ayarlama segenekleri Kalici olarak atanmis
Koruma sinifi IP67
izolasyon gerilimi 2 kV
PWIS uygunlugu VDMA24364-B1/B2-L
Kirlilik sinifi 3
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