Disli kutusu

EMGC-40-P-G4-SEC-67

Uriin numarasi: 8000595 FESTO
Uretimden kalkacak diriin

imalattan kalkan tip. 2026'a kadar mevcut.Alternatif iiriinler icin

destek portaline bakin.

Vo

Bilgi sayfasi

Ozellik Deger

Reduktor flans olgisi 40 mm

Motor flans 6l¢iist 67 mm

Burulma boslugu 0,5 deg

Rediiktor tipi Planet rediiktorii
Disli orani 4:1

Maks. giris hizi 6.000 1/min
Reduktoriin calisma sicakligi -20...90°C

PWIS uygunlugu VDMA24364 Zon |lI
Koruma sinifi IP54

Siirekli ¢ikis torku 6,5 Nm
Rediiktoriin kiitle atalet momenti 0,04 kgcm?2

Maks. ¢ikis torku 13 Nm

Maks. verimlilik 94 %

Biikme direnci 0,85 Nm/arcmin
Oriin agirlig 450 g

Arabirim kodu, motor ¢ikisi 40G

Arayiiz kodu, motor giris 67A

Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun
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