Baglanti kablosu
NEBU-M8G4-K-9-LE4

Uriin numarasi: 8003130

Bilgi sayfasi

Ozellik

FESTO

(o)

3© O/

Deger

Uygun oldugu standart

Temel renkler ve baglanti numaralari EN 60947-5-2"e uygun
EN 61076-2-104

Kablo tanimlamasi

2x levha tasiyicili

Uriin agirhig 245g

Elektriksel baglanti 1, fonksiyon Saha cihazi tarafi
Elektriksel baglanti 1, tasarim Yuvarlak
Elektriksel baglanti 1, baglanti tipi Soket

Elektriksel baglanti 1, kablo ¢ikisi Diiz

Elektriksel baglanti 1, baglanti teknolojisi M8x1, EN 61076-2-104 uyarinca A kodlu
Elektriksel baglanti 1, pin/kablo sayisi 4

Elektriksel baglanti 1, dolu pin/kablo sayisi 4

Elektriksel baglanti 1, montaj tipi Vidali kilit
Elektriksel baglanti 2, fonksiyon Kontrolor tarafi
Elektriksel baglanti 2, baglanti tipi Kablo

Elektriksel baglanti 2, baglanti teknolojisi Acik ug
Elektriksel baglanti 2, pin/kablo sayisi 4

Elektriksel baglanti 2, dolu pin/kablo sayisi 4

Galisma gerilimi araligi DC 0..30V
Galisma gerilimi araligi AC 0..30V
40°C'de kabul edilebilir akim yiikii 3A

Asiri gerilim dayanimi 0,8 kV

Kablo uzunlugu 9m

Kablo ozelligi Standart

Kablo test kosullar

Festo standardina uygun egilme dayanimi, test kosullari talep {izerine

verilir
Test kosullari talep tizerine verilir
Energy chain: » 5 million cycles, bending radius 75 mm

Egilme yaricapi, sabit kablo montaji

14 mm

Egilme yaricapi, esnek kablo montaji 46 mm
Kablo ¢api 4,5 mm
Kablo ¢apindaki tolerans +0,1 mm
Kablo yapisi 4x0,25
iletken- ve nominal kesit 0,25 mm?2
Koruma sinifi IP65

IP68

IP69K

Koruma sinifi hakkinda agiklama

monte edilmis durumunda

Ozel karakteristikler

Yaga dayanikli

Cevre sicakligi

-25...70°C

Hareketli kablo dosemedeki cevre sicaklig

-5...70°C

CE isareti (bkz. uygunluk beyani)

EU-RoHS-RL uyarinca

UKCA isareti (bkz. Uygunluk Beyanr)

UK RoHS talimatlarina gére

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B2-L

Malzeme hakkinda not

RoHS'a uygun
Halogen-free
Fosforik asit ester icermez
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FESTO

Ozellik Deger

Kirlilik sinifi 3

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK 2 - Ortalama paslanma
Malzeme, kablo kilifi TPE-U(PUR)

Kablo gévdesinin rengi gri

Malzeme, muhafaza TPE-U(PUR)

Renkli gévde Siyah

Malzeme, vida tipi kilitleme Nikel kapli piring
Malzeme, sizdirmazlik elemanlari NBR

Malzeme, sikma baglantilar

Altin kapli bakir alasim

Malzeme, yalitkan kilif

PP
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