Baglanti plakasi
VMPA14-1C-AP-1-EX1E

Uriin numarasi: 8023668

FESTO

Bilgi sayfasi

Ozellik Deger

En 24,4 mm
Uzunluk 107,3 mm
Valf dilimi genisligi 14,9 mm

Mpa isletim basinci 0,3...0,8 MPa
Galisma basinci 3...8bar
Pilot basinci MPa 0,3...0,8 MPa
Pilot basinci 3...8bar
Miisaade edilebilirlik c UL us - Recognized (OL)
KCisareti KC-EMV

CE isareti (bkz. uygunluk beyani)

EMC igin EU yonetmeligine uygun
patlamaya karsi korumayla (ATEX) ilgili EU yonetmeligine uygun
EU-RoHS-RL uyarinca

UKCA isareti (bkz. Uygunluk Beyani)

Elektromanyetik uyumluluk icin UK talimatlarina gore
UK EX talimatlarina gére
UK RoHS talimatlarina gore

AB disinda patlama koruma sertifikasi

EPL Gc (GB)

ATEX kategorisi Gaz

113G

Patlama ateslemesi koruma tipi Gaz

ExecllCT4 GeX

Patlama korumali ortam sicakligi

-5°C«=Ta<=+50°C

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

0 - Paslanma yok

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B1/B2-L

Gevre sicakligi -5...50°C
Oriin agirhig 150g
Elektriksel baglanti M8

Erkek soket
Baglanti pleytin baglanti sekli gecis delikli
Pnomatik baglanti 1 M7

G1/8
Pnomatik baglanti 2 M7z

G1/8
Pnomatik baglanti 3 Mz

G1/8
Pnomatik baglanti 4 M7

G1/8
Pnomatik baglanti 5 M7z

G1/8

Malzeme hakkinda not

RoHS'a uygun

Malzeme, baglanti plakasi
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