P baglanti cubugu

VABM-B10-30-N34-8-P53 FESTO

Uriin numarasi: 8026353

Bilgi sayfasi

Ozellik Deger

Valf dilimi genisligi 32 mm
Montaj pozisyonu istenildigi gibi
Valf yerlerinin max. sayisi 8

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

2 - Ortalama paslanma

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B1/B2-L

Oriin agirlig 1.768 g
Baglanti sekli Montaj braketli
Pnomatik baglanti 1 3/4 NPT
Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun

Malzeme, manifold rayi

islenmis aliiminyum alisimli
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