Selenoid bobin
VACN-N-K11-16B-0.5-U4-M

Uriin numarasi: 8029145 FESTO

FN cekirdek sistemi icin, izolasyon borusu baglantili kablo, 120 V
AC/60 Hz ve 110 V AC/50-60 Hz, kaliplanmis muhafaza.

Bilgi sayfasi

Ozellik Deger

Tetikleme sekli elektriksel

Montaj pozisyonu istenildigi gibi

Anahtarlama zamani 100 %

izolasyon sinifi H

Sirlanmis kablo yalitim sinifi H

Karakteristik bobin degerleri 120 V AC: 60 Hz, toplama giicii 10 VA, tutma giicii 8 VA
Misaade edilir gerilim salinimi +/-10 %

Denizcilik siniflandirmasi Bkz. sertifika

AB disinda patlama koruma sertifikasi Class |, Div. 1 (CA)

Class |, Div. 1 (US)
Class I, Div. 2 (CA)
Class Il, Div. 1 (CA)
Class Il, Div. 1 (US)
Class IlI, Div. 1 (CA)
Class Ill, Div. 1 (US)

EPL Gb (US)
Sertifika yayinlayan bolim CSA 265489

DNV TAA000011)

FM 3053936
Patlama ateslemesi koruma tipi Gaz AExm Il T4

Exm Il T4
Patlama korumali ortam sicakligi -20°C«=Ta <= +60°C
Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK 2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunlugu VDMA24364 Zon llI
Koruma sinifi IP65
Cevre sicakligi -20...60°C
Oriin agirlig 207 g
Elektriksel baglanti Kablo
Kablo uzunlugu 0,61 m
Baglanti sekli Tirtirli somunlu
Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza Plastik

Celik
Malzeme, bobin Bakir
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