Diisey besleme plakasi

VMPA2-VSP-0

Oriin numarasi: 8029486 FESTO
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Bilgi sayfasi

Ozellik Deger

Valf dilimi genisligi 21 mm

Mpa isletim basinci -0,09 ... 1 MPa

Calisma basinci -0,9 ... 10 bar

Pilot basinci MPa 0,3...0,8 MPa

Pilot basinci 3...8bar

Kullanim havasi I1S08573-1:2010’a uygun basingl hava [7:4:4]

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK 1- Diisiik paslanma

PWIS uygunlugu VDMA24364-B1/B2-L

Cevre sicakligi -5...50°C

Uriin agirhig 70g

Pnomatik baglanti 1 G1/8

Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun

Malzeme, besleme pleyti PA-kuvvetlendirilmis
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