Selenoid bobin
VACF-A-A1-1

Uriin numarasi: 8030822
% Temel iiriin gami

Bilgi sayfasi

FESTO

Ozellik Deger

Montaj pozisyonu istenildigi gibi
Uygun oldugu standart IEC61010-1
Anahtarlama zamani 100 %
izolasyon sinifi H
Karakteristik bobin degerleri 24V DC: 2,6 W
Miisaade edilir gerilim salinimi +/-10%

Miisaade edilebilirlik

c UL us - Recognized (OL)

Denizcilik siniflandirmasi

Bkz. sertifika

Sertifika yayinlayan boliim

DNVGL-TAA000011)

Ortam sicakligi sinirlamasi

-20-50°C

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

2 - Ortalama paslanma

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B1/B2-L

Kullanim havasi sicakligi -20...50°C
Koruma sinifi IP65

Cevre sicakligi -20...60°C
Urtin agirhig 82,6g

Elektriksel baglanti

Baglanti semasi Sekil A, EN 175301-803'e gore
EN 175301-803'e uygun

Baglanti sekli Tirtir somunlu
Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza PA

Celik
Malzeme, valf bobini Bakir

Celik

Termoplastik
Malzeme, bobin Bakir
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