Baglanti plakasi
VABS-S1-15-G38

Uriin numarasi: 8032642

FESTO

Bilgi sayfasi

Ozellik Deger
Genislik 48 mm
Standarda dayali ISO 5599-1
Tetikleme sekli elektriksel
Sizdirmazlik prensibi yumusak
Montaj pozisyonu istenildigi gibi
Mpa isletim basinci 0...1,6 MPa
Galisma basinci 0...16 bar
Pilot basinci MPa 0...1MPa
Pilot basinci 0...10 bar
Vakumda kullanilabilir evet

CE isareti (bkz. uygunluk beyani)

alcak gerilim cihazlariyla ilgili EU yonetmeligine uygun

Kullanim havasi

I1S08573-1:2010’a uygun basingl hava [7:4:4]

Galisma ve pilot ortam hakkinda agiklama

Yaglamali operasyon miimkiin (diger islemler igin gerekli)

Korozyona karsi dayaniklilik sinift KBK

0 - Paslanma yok

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B1/B2-L

Depolama sicaklig

-20...60°C

Kullanim havasi sicakligi

-10...60°C

Kullanim havasi

I1S08573-1:2010’a uygun basingl hava [7:4:4]

Cevre sicakligi

-10...60 °C

Uriin agirlig 230g
Baglanti sekli M5 vida icin gegis delikli
Yardimci pilot hava baglantisi 12/14 G1/8
Pnomatik baglantr 1 G3/8
Pnomatik baglanti 2 G3/8
Pnomatik baglanti 3 G3/8
Pnomatik baglanti 4 G3/8
Pnomatik baglanti 5 G3/8

Malzeme hakkinda not

RoHS'a uygun

Malzeme, baglanti plakasi
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