Hava hazirlama kombinasyonu
MSB6-1/2-FRC13:J120M1 FESTO

Uriin numarasi: 8042673

Maksimum ¢ikis basinci 7 bar, 40 pm filtre, manometreli, kilitlenebilir
regiilator kafasi, plastik korumali kavanoz, maniiel su tahliyesi, debi
yoni soldan saga dogru.

Bilgi syfa5|

Ozellik Deger

Biiyiikliik 6

Seri MS

Tetikleme giivenligi Kilitli doner diigme
Aksesuarli, kilitlenebilir

Montaj pozisyonu dikey +/- 5°

Filttrasyon derecesi 40 pm

Su bosaltma manuel, doner

Tasarim yapisi Manometreli filtre-regiilator
oranli standart puskirtmeli yaglayici

Ayar fonksiyonu Cikis basinci sabit

On basing dengeleyicili
Sekonder egzostlu
Geri donus akisli

Kavanoz korumasi Plastik koruma kabi

Basing gostergesi Manometreli

Calisma basinci 0,8 ... 18 bar

Basing ayar araligi 0,5 ... 7 bar

Standart nominal debi £4.800 |/min

Kullanim havasi ISO 8573-1:2010'a uygun basin¢li hava [-:-:4]
Asal gazlar

Galisma ve pilot ortam hakkinda agiklama Yaglamali operasyon miimkiin (diger islemler igin gerekli)

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK 2 - Ortalama paslanma

PWIS uygunlugu VDMA24364-B1/B2-L

Depolama sicakligi -10...60°C

Gidalar igin giivenli Tamamlayici malzeme bilgilerine bakin

Gikistaki havanin temizlik sinifi 1S08573-1:2010%a uygun basingli hava [7:4:-]

Kullanim havasi sicakligi -10...60°C

Cevre sicakligi -10...60°C

Urtin agirhig 1.495¢g

Baglanti sekli Aksesuarli

Pnomatik baglanti 1 G1/2

Pnomatik baglanti 2 G1/2

Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun

Malzeme, muhafaza Aliminyum pres dokiim

Malzeme, canak PC
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