
Mafsallı makara 
VAOM-R4-20-D2-32
Ürün numarası: 8049237

1 / 109.11.2023 – Değişikliğe tabidir – Festo SE & Co. KG

Bilgi sayfası

Özellik Değer

En 20 mm
Tetikleme şekli mekanik
Montaj pozisyonu Hareket düzlemi
Tasarım yapısı Mafsallı makara
Kumanda şekli direkt
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK 1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı -10 ... 60 °C
Bağlantı şekli Gerginleştirilmiş
Malzeme hakkında not RoHS'a uygun
Malzeme, aktüatör kafası çelik, galvanizli


