Sabit kisma SETI
VFFG-T-F4-A-V1

Oriin numarasi: 8062200 FESTO
Bu tip vakum i¢in uygundur

Bilgi sayfasi

Ozellik Deger

Valf fonksiyonu Kisma fonksiyonu

Baglanti sekli Yivli

Mpa isletim basinci -0,09 ... 1 MPa

Galisma basinci -0,9 ... 10 bar

Gevre sicakligi -5...60°C

Miisaade edilebilirlik c UL us - Recognized (OL)

Buyuklik @ 4 mm igin

Nominal genislik 0,5...1,55mm

Kullanim havasi I1S08573-1:2010’a uygun basingl hava [7:4:4]

Galisma ve pilot ortam hakkinda agiklama Yaglamali operasyon miimkiin (diger islemler icin gerekli)
PWIS uygunlugu VDMA24364-B1/B2-L

Depolama sicaklig -20...40°C

Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun
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