Vakum filtresi
OAFF-G3-5

Uriin numarasi: 8068944

FESTO

Bilgi sayfasi

Ozellik Deger

Filttrasyon derecesi 40 pm

Tank biyuklugu 10

Mpa isletim basinci -95 ... 0 kPa

Galisma basinci -0,95 ... 0 bar
-13,775 ... 0 psi

Kullanim havasi

ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7:-:-

]

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B1/B2-L

Uriin agirlig 1g
Baglanti sekli gecmeli
Detentli
Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun
Malzeme, filtre Doku
PA
Malzeme, muhafaza POM
Cikarma palsi uygunlugu 0,7 MPa
Ufleme fonksiyonu uygunlugu 7 bar
101,5 psi
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