T tipi rakor
NPFC-T-3M5-MFF

Uriin numarasi: 8069244

FESTO
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1
Bilgi sayfasi
Ozellik Deger
Malzeme, disli rakor Nikel kapli piring
Tank biyuklugu 10
Calisma basinci -0,95 ... 50 bar

Kullanim havasi

I1S08573-1:2010’a uygun basingli hava [-:-:-

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

1- Diisiik paslanma

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B1/B2-L

Gevre sicakligi -20...150 °C
Uriin agirlig 10,6 g
Pnomatik baglanti 1 M5
Pnomatik baglanti 2 M5

Malzeme hakkinda not

RoHS'a uygun
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