Kontrol iinitesi
CDSB-A1

Uriin numarasi: 8070984
% Temel iiriin gami

Bilgi sayfasi

FESTO

Ozellik Deger

Maks. hat uzunlugu 3m

Kullanici hafizasi 3GB
Gosterge TFT renk
Gosterge ozelligi Touchscreen
Gosterge ebadi 1,77"
Galisma gerilimi araligi DC 4,5..55V
Gosterge ¢ozUnlrlugu 128x160 Pixel
Miisaade edilebilirlik RCM Mark
KCisareti KC-EMV

CE isareti (bkz. uygunluk beyani)

EMC igin EU yonetmeligine uygun
EU-RoHS-RL uyarinca

UKCA isareti (bkz. Uygunluk Beyanr)

Elektromanyetik uyumluluk icin UK talimatlarina gére
UK RoHS talimatlarina gére

PWIS uygunlugu

VDMA24364 Zon llI

Depolama sicaklig

-20...70°C

Relatif hava nemi

yogunlasmayan
60 °C'de maks. %95

Koruma sinifi IP20
Gevre sicakligi 0...60°C
Urtin agirhig 36,6 g

USB arabirimi, baglanti teknigi

USB 2.0, tip B mini

Malzeme hakkinda not

RoHS'a uygun

Malzeme, muhafaza

PA6 kuvvetlendirilmis

Uygulama alani

Sadece CMMT, CPX-E-CEC ile

Olciiler W x L x H

50 mm x 45 mm x 19,6 mm
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