Kumanda kollu valf
VHEF-HT-B32-N14

Uriin numarasi: 8080941

Bilgi sayfasi

Ozellik Deger

Valf fonksiyonu 3/2 iki durumlu
Tetikleme sekli manuel
Genislik 20 mm
Standart nominal debi 870 |/min

Mpa isletim basinci -0,095 ... 1 MPa
Galisma basinci -0,95 ... 10 bar
Tasarim yapisi Popet oturtmali
Nominal genislik 6 mm

Egzost hava fonksiyonu kisilabilir
Kullanim talimatlari Yalniz elle aktive edin
Sizdirmazlik prensibi yumusak
Montaj pozisyonu istenildigi gibi
Yardimci el kumanda kilitli

Kumanda sekli direkt

Akis yoni cift yonlu

Gegis Sifir 6rtlisme
Max. Anahtarlama frekansi 0,5 Hz

Kullanim havasi

I1S08573-1:2010’a uygun basingli hava [7:-:-]

Galisma ve pilot ortam hakkinda agiklama

Yaglamali operasyon miimkiin (diger islemler igin gerekli)

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

1 - Diisiik paslanma

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B1/B2-L

Kullanim havasi sicakligi -10...60°C
Cevre sicakligi -10...60°C
Tetikleme momenti 0,7 Nm
Kilit agma torku 0,4 Nm
Aktiiator tizerindeki maks. kuvvet 200N
Aktiiator tizerindeki maks. transvers kuvvet 200N
Urtin agirhig 230¢g
Baglanti sekli On panel montaji
gecis delikli
Secenekler:
Pnomatik baglanti 1 1/4 NPT
Pnomatik baglanti 2 1/4 NPT
Pnomatik baglanti 3 1/4 NPT

Malzeme hakkinda not

RoHS'a uygun

Malzeme, kapak

PA-kuvvetlendirilmis

Malzeme, sizdirmazlik elemanlari

NBR

Malzeme, muhafaza

islenebilir aliiminyum alasim, eloksalli

Malzeme, kol

PA-kuvvetlendirilmis
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