Manometre

PAGN-63-16-G14-R1-1.6-0.5-V2

Uriin numarasi: 8081401

Bilgi sayfasi

FESTO

Ozellik Deger
Gosterge araligi [bar] 0...16 bar
Uygun oldugu standart EN 837-1
Manometre capi 63

Tasarim yapisi

Bourdon tiiplii manometre

Baglanti sekli

Hat déseme

Kullanim havasi Asal gazlar
Notr sivilar

Mpa isletim basinci 0...1,6 MPa

Calisma basinci 0...16 bar
0...232 psi

Degisken yiik faktori 0,66

Ol¢me hassasiyeti sinifi 1,6

Koruma sinifi IP65

Depolama sicaklig -40...70°C

Kullanim havasi sicakligi -40 ... 200 °C

Gevre sicakligi -40 ... 60 °C

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B2-L

Malzeme hakkinda not

RoHS'a uygun

Baglantinin yonii

Arka tarafi merkezli

Pnomatik baglanti

G1/4

Ortamla temas eden malzemeler

Yiiksek alisimli paslanmaz gelik

Malzeme, vida disli tapa

Yiiksek alisimli paslanmaz celik

Malzeme, muhafaza

ABS
Yiiksek alisimli paslanmaz gelik

Malzeme, gozetleme cami

PC

Renkli govde glimiis

Uriin agirlig 160 g

Calisma ve pilot ortam hakkinda agiklama Asetilen yok
Oksijen yok
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