Moment kompensator
DARD-L8-32-S

Oriin numarasi: 8081467 FESTO
Bilgi sayfasi

Ozellik Deger

Buyuklik 32

Radyal sapma +/- 2,5 mm

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK 1- Diisiik paslanma

PWIS uygunlugu VDMA24364-B1/B2-L

Cevre sicakligi 0...60 °C

Kuvvet yoniinde kisa maksimum izin verilen yiik +/- 3.000 N

Kuvvet yoniinde uzun maksimum izin verilen yiik +/- 1.500N

Uriin agirlig 294 g

Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun

Bakir icermez
Malzeme, adaptor Anotlanmis altiminyum
Malzeme, vidalar Galvanizli celik
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