Basing regiilatorii
VRPA-LM-R18-Q6

Uriin numarasi: 8086010

Bilgi sayfasi

Ozellik

Deger

Ayar fonksiyonu

Cikis basinci sabit
Sekonder egzostlu
Geri donus akisli

Pnomatik baglanti 1 R1/8

Pnomatik baglanti 2 QS-6

Baglanti sekli vidalanabilir

Standart nominal debi 100 l/min

Cevre sicakligi 0...60 °C

Malzeme, muhafaza PBT

Kullanim havasi I1S08573-1:2010’a uygun basingl hava [7:4:4]
Montaj pozisyonu istenildigi gibi

Tetikleme sekli manuel

Vidali saplamadaki sizdirmazlik tipi kaplama

Ayarlama elemani

Kilitli doner digme

Ddnme kabiliyeti

360° / surekli donmeye izin verilmez

Basing gostergesi Manometreli
Basing regiilasyon araligi MPa 0,1...0,8 MPa
Basing ayar araligi 1...8bar
Basing regiilasyon araligi psi 14,5 ... 116 psi

Galisma ve pilot ortam hakkinda agiklama

Yaglamali operasyon miimkiin (diger islemler igin gerekli)

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B2-L

Temizlik seviyesi

ISO sinifi 4

Oriin agirhig

29¢g

Malzeme, vida disli tapa

Nikel kapli piring

Malzeme hakkinda not

RoHS'a uygun

Malzeme, vida sizdirmazligi

PTFE

Malzeme, statik sizdirmazlik

NBR
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