Devre Endiiktansi
CAMF-C6-FD-C6-3A

Uriin numarasi: 8088930
% Temel iiriin gami

Bilgi sayfasi

FESTO

Ozellik Deger
Kisa devre korumali hayir
40°C'de kabul edilebilir akim yiikii 6A
Calisma gerilimi araligi AC 0...400V
Nominal ¢alisma gerilimi AC 400V
Nominal endiiktans 5,7 mH
Nominal endiiktans toleransi 10 %

Hat frekansi 50 ... 60 Hz
izolasyon gerilimi 2.500V
Miisaade edilebilirlik ENEC

c UL - Recognized (OL)

CE isareti (bkz. uygunluk beyani)

EU-RoHS-RL uyarinca

PWIS uygunlugu VDMA24364 Zon IlI
Depolama sicaklig -10...40°C
Koruma sinifi IPOO

Cevre sicakligi -10...40°C

Urtin agirhig 2.000 g

Baglanti sekli

Montaj plakasi, civata ile tutturulmus

Malzeme hakkinda not

RoHS'a uygun

Montaj pozisyonu

Yatay

Elektriksel baglanti 1, fonksiyon

Gerilim beslemesi

Elektriksel baglanti 1, baglanti tipi

Baglanti plakasi

Elektriksel baglanti 1, baglanti teknolojisi

Vidali klemens

Elektriksel baglanti 1, pin/kablo sayisi 2
Elektriksel baglanti 1, dolu pin/kablo sayisi 2
Elektrik baglantisi 1, iletken kesiti 4 mm2

Elektriksel baglanti 2, fonksiyon

Gerilim beslemesi

Elektriksel baglanti 2, baglanti tipi

Baglanti plakasi

Elektriksel baglanti 2, baglanti teknolojisi

Vidali klemens

Elektriksel baglanti 2, pin/kablo sayisi 2
Elektriksel baglanti 2, dolu pin/kablo sayisi 2
Elektrik baglantisi 2, iletken kesiti 4 mm2
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