Stoper silindiri
DFST-50-30-D-Y4-A-S-G2

Uriin numarasi: 8090411

Bilgi sayfasi

FESTO

Ozellik Deger

Strok 30 mm

Piston capi 50 mm

Yastiklama P: Iki ucta esnek yastiklama halkalari/plakalari
Darbe emici, ayarlanabilir, 6n

Montaj pozisyonu dikey

Galisma sekli cift etkili

Tasarim yapisi

Ugtan mafsal kollu piston kolu

Konum algilama

Yaklasim sensori icin

iki konumlu buton kolunun pozisyonu

Endiiktif sensorler icin

Dénmeye karsi koruma/Yatak

Yataklama mili

Calisma basinci

2...10 bar

Kullanim havasi

I1S08573-1:2010’a uygun basingli hava [7:-:-]

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

1- Diisiik paslanma

PWIS uygunlugu VDMA24364 Zon llI
Cevre sicakligi 5...60 °C
Yastiklama boyu 15 mm

Disari siiriilmiis piston mili tizerine izin verilen vurma kuvveti 3.000 N

Oriin agirlig 1.900 g

Baglanti sekli gecis delikli
Pnomatik baglanti G1/8

Malzeme hakkinda not

RoHS'a uygun

Malzeme, kapak

Alliminyum pres dokim

Malzeme, sizdirmazlik elemanlari

NBR

Malzeme, muhafaza

islenmis aliiminyum alisimli

Malzeme, piston mili

Yiiksek alisimli paslanmaz gelik

Malzeme, makara

Celik
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