Montaj plakasi
VABA-B14-FL12-FL14

Oriin numarasi: 8098889 FESTO
Bilgi sayfasi

Ozellik Deger

Montaj pozisyonu istenildigi gibi

Galisma basinci 1,5...10 bar

Kullanim havasi I1S08573-1:2010’a uygun basingli hava [7:-:-

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK 2 - Ortalama paslanma

PWIS uygunlugu VDMA24364 Zon llI

Depolama sicaklig -20...60°C

Kullanim havasi sicakligi -20...60°C

Cevre sicakligi -20...60°C

Uriin agirlig 188¢g

Baglanti sekli gecis delikli

Pnomatik baglanti 2 NAMUR baglantili 1/2 flans

Pnomatik baglanti 4 NAMUR baglantili 1/4 flans

Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun

Malzeme, baglanti plakasi islenmis aliiminyum alisimli
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