Soket
NECV-C1W3L-P-P13

Oriin numarasi: 8105012 FESTO
1 Hi 2

Bilgi sayfasi

Ozellik Deger

Uygun oldugu standart EN 175301-803

Ek fonksiyonlar Koruma devresi

Baglanti frekansi 50

Kablo ¢ikisi Acili

Kablo ¢ikisi hakkinda agiklama 180° donebilir

Oriin agirlig 11,6¢g

Elektriksel baglanti 1, tasarim Koseli

Elektriksel baglanti 1, baglant tipi Soket

Elektriksel baglanti 1, baglanti teknolojisi Baglanti semasi Sekil C, EN 175301-803 uyarinca

Elektriksel baglanti 1, pin/kablo sayisi 3

Elektriksel baglanti 1, montaj tipi Merkezi M2,5 vida ile bobinli valf tizerine

Elektriksel baglanti 2, baglanti teknolojisi Vidali klemens

Galisma gerilimi araligi DC 20,4...27,6 V

Nominal ¢alisma gerilimi DC 24V

Calisma gerilimi araligi AC 20,4 ...27,6 V

Nominal ¢alisma gerilimi AC 24V

40°C'de kabul edilebilir akim yuki 1A

Asiri gerilim dayanimi 0,8 kV

Topraklama baglantisi Temin edilebilir

Kablo baglantisi M12x1,25

Kablo ¢api 4.6 mm

iletken- ve nominal kesit <=0,5mm2

Koruma sinifi IP65

Koruma sinifi hakkinda agiklama monte edilmis durumunda

Gevre sicakligi -25...60°C

PWIS uygunlugu VDMA24364 Zon llI

Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun

Kirlilik sinifi 3

Malzeme, muhafaza PC

Renkli gévde saydam

Malzeme, vida tipi kilitleme Celik, nikel kapli

Malzeme, sizdirmazlik elemanlari HNBR

Malzeme, sikma baglantilar Piring, kalay kapli
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