Egik yuvali valf
VZXA-B-TS6-13-M2-B1T-30-K-46-17-PM

Uriin numarasi: 8111589
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Bilgi sayfasi

Ozellik Deger
Tasarim yapisi Piston akttiatorlii dikme valf
Tetikleme sekli pnomatik
Montaj pozisyonu istenildigi gibi
Baglanti sekli Hat doseme
Kablo baglantisi DIN ISO 228'e uygun G1/2 disli rakor
Valf fonksiyonu 2/2
Akis yonu tek yonli
Akiskan basinci 0...3 MPa
isletme basinci 0...30 bar
Geriye donme sekli mekanik yay
Kumanda sekli Harici kontrolli
Pnomatik baglanti Disi dis G1/8
Mpa isletim basinci 0,5...0,7 MPa
Galisma basinci 5...7 bar
72,5 ...101,5 psi
Ortam Buhar
Mineral bazli hidrolik yag
Asal gazlar
Mineral yag
Su
Filtrelenmis basingli hava, filtreleme derecesi 200 pm
Notr sivilar
Debi yonu Valf yataginin alti, gaz ve sivi ortam igin

Akiskan kontrolii

Acma/kapama islemi

Kullanim havasi

1S08573-1:2010’a uygun basingli hava [7:4:4]

Maks. viskozite 600 mm2/s
Kullanim havasi sicakligi -10...180 °C
Cevre sicakligi 0...60 °C
Debi miktari Kv 4,6 m3/h

Dis alandaki kullanim

C1 - Cevre sartlarindan korumali ¢alisma alanlari.

Malzeme hakkinda not

RoHS'a uygun

PWIS uygunlugu VDMA24364 Zon llI
Malzeme, armatiir muhafazasi Piring

Malzeme numarasi, proses valf muhafazasi CW724R

Malzeme, sizdirmazlik elemanlari FPM

Malzeme, mil sizdirmazligi PTFE

Malzeme, sit sizdirmazligi PTFE

Uriin agirlig 1.151¢g

Aktiiator olgiisi 46 mm

Strok 17 mm

Kontrol fonksiyonu

Yay kuvvetiyle kapanir, NC

Konum algilama

Mekanik gostergeli

Malzeme, tahrik muhafazasi

PA-kuvvetlendirilmis

Depolama sicaklig -10...60°C
Koruma sinifi IP65
IP67

Malzeme, piston mili

Yiiksek alisimli paslanmaz celik

Malzeme, kapak

PA-kuvvetlendirilmis
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