Son plaka
CPX-AP-A-EPL

Uriin numarasi: 8112476

Bilgi sayfasi

Ozellik

FESTO

Deger

OlglilerW x L x H

(Montaj 6lgleri)
30,4 mmx117,2 mm x 53,6 mm

Valf dilimi genisligi

50,1 mm

Baglanti sekli

Deliklerle direkt baglanti
Aksesuarlarla H rayi tizerinde
Montaj ¢ergevesi lizerine
M5 vida icin gecis delikli
M6 vida icin gecis delikli

Uriin agirlig 120g
Montaj pozisyonu istege gore, H-ray lizerinde: yatay
Cevre sicakligi -20...50°C

Ortam sicakligi hakkinda agiklama

IEC 61131-2:2017 uyarinca ortam sicakligi diististini gozlemleyin

Depolama sicaklig

-20...70°C

Relatif hava nemi

5-95%
yogunlasmayan

Nominal kullanim yiiksekligi

<=2000 m ASL (> 79,5 kPa)

Maks. kurulum yiksekligi

3.500 m

Maks. kurulum yiiksekligi ile ilgili hatirlatmalar

»2000 m ASL (< 79,5 kPa)
IEC 61131-2:2017 uyarinca ortam sicakligi diistisiinu gozlemleyin

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

1 - Diisiik paslanma

Titresim direnci

FN 942017-4 ve EN 60068-2-6’ya uygun olarak sertlik seviyesi 2’de
tasima uygulamasi testi

Titresim direncine iliskin not

Silindir sapka rayinda SG1

SG2 dogrudan montaja

FN 942017-4 ve EN 60068-2-6’ya uygun olarak sertlik seviyesi 1’de
tasima uygulamasi testi

Darbe direnci

FN 942017-5 ve EN 60068-2-27'ya uygun zorluk derecesi 2 olan sok testi

Darbeye dayanikliliga iliskin not

EN 60068-2-27 uyarinca 30 g/11 ms

Silindir sapka rayinda SG1

SG2 dogrudan montaja

FN 942017-5 ve EN 60068-2-27'ya uygun zorluk derecesi 1 olan sok testi

Koruma sinifi

Asiri gerilim kategorisi

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B2-L

Malzeme hakkinda not

RoHS'a uygun
Halogen-free
Fosforik asit ester icermez

Malzeme, son plaka

Basingli aliiminyum dékiim, kaplamali

Malzeme, vidalar

Celik, nikel kapli
Galvanizli celik
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