Otomatik baglanti rakoru
NPQH-DK-M5-Q6-P10

Uriin numarasi: 8114987
Yeni

Bilgi sayfasi

FESTO

Ozellik Deger

Biyiiklik Standart

Nominal genislik 2,5mm

Hortum takma derinligi 15,9 mm

Vidali saplamadaki sizdirmazlik tipi Sizdirmazlik halkasi
Montaj pozisyonu istenildigi gibi
Tasarim Diiz Form

Tank blyuklugu 10

Tasarim yapisi itme/cekme prensibi
Komple sicaklik araligi ortam basinci -0,095 ... 2 MPa
Galisma basinci tim sicaklik araligi -0,95 ... 20 bar

Komple sicaklik araligi ortam basinci

-13,775 ... 290 psi

Galisma basinci agiklamasi

Su: 0 - 50 °C'de maks. 0,6 MPa

Sertifika yayinlayan bolim

NSF C0523185

Kullanim havasi

1S08573-1:2010’a uygun basingli hava [7:-:-

Su (sivi, buzsuz)

Calisma ve pilot ortam hakkinda agiklama

Yaglamali operasyon miimkiin

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

3 - Yiiksek paslanma

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B1/B2-L

Temizlik seviyesi

ISO sinifi 4

Gidalar igin giivenli

Bkz. uygunluk beyani
NSF/ANSI 169

Cevre sicakligi 0...150°C
Nominal sikma torku 1Nm
Nominal sikma torkunun toleransi +20 %

Oriin agirlig 5,588
Pnomatik baglanti 1 Erkek dis M5

Pnomatik baglanti 2

6 mm hortum dis ¢ap! i¢in

Malzeme hakkinda not

RoHS'a uygun

Malzeme, muhafaza

Piring, kimyasal olarak nikel kapli

Malzeme, vida sizdirmazligi

FPM

Tutma halkasi malzemesi

PEI

Malzeme, sékme halkasi

Kimyasal olarak nikel kapli piring

Malzeme, hortum sizdirmazlig

FPM

Malzeme, hortum sabitleme eleman

Yiiksek alisimli paslanmaz celik

Destek halkasi malzemesi

PEI
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