Kontrol sistemi
CM(CB-D1-C-S1

Oriin numarasi: 8118455 FESTO

Bilgi sayfasi

Ozellik Deger

Kullanim talimatlari Uriin sadece endiistriyel kullanimlar i¢in uygundur. Evlerde
gerektiginde enterferans tedbirleri alinmalidir.

Tasarim yapisi Montaj pleyti
Entegre emniyet anahtarlama cihazi

Performans seviyesi (PL) Kategori 3, performans seviyesi d

OlgiilerWw x L x H 135 mm x 254 mm x 375 mm

Koruma (kisa devre) Dahili elektronik sigorta

Maksimum akim sarfiyati 1,1A

Sekonder devrenin akim tiiketimi 5A

Maks. gii¢ beslemesi 6A

Nominal ¢alisma gerilimi AC 230V

Sebeke tiirleri T
N
IT

Hat frekansi 50... 60 Hz

Kirlilik sinifi 2

CE isareti (bkz. uygunluk beyani) EMC icin EU yonetmeligine uygun
algak gerilim cihazlariyla ilgili EU yonetmeligine uygun

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK 0 - Paslanma yok

PWIS uygunlugu VDMA24364 Zon llI

Depolama sicakligl -20...60°C

Relatif hava nemi 40°C igin maks. %50

Direkt ve endirekt dokunmaya karsi koruma Giivenli ayrniml diisiik fonksiyon gerilimi (PELV)
Tum agikta olan iletken pargalarin topraklanmasi

Koruma sinifi IP20

Cevre kosullar ic mekan

Cevre sicakligi 5...40°C

Nominal kullanim yiiksekligi 1000 m NN

Oriin agirhig 4,5 kg

Elektriksel baglanti Yayli klemens
Push-in

Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun
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