Acili kavrayici
DHWC-10-A

Uriin numarasi: 8125481

Bilgi sayfasi

Ozellik Deger
Buyuklik 10

Max. Degistirme hassasiyeti <=0,2mm
Max. Agilma agisi 30 deg
Donme simetrigi <=0,2 mm
Tekrarlama hassasiyeti, tutucu <=0,1 mm
Tutucu parmaklarin sayisi 2

Tahrik tirt pnomatik
Montaj pozisyonu istenildigi gibi
Calisma sekli cift etkili
Tutucu fonksiyonu Agl

Tutma kuvveti emniyeti No

Tasarim yapisi

Baglanti yonii yanda
yatakli motion sirasi

Konum algilama

Yaklasim sensori i¢in

Mpa isletim basinci 0,1...0,8 MPa
Calisma basinci 1...8bar

14,5 ... 116 psi
Tutucunun max. ¢alisma frekansi <=3Hz
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) degerinde min. agma siiresi 8 ms
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) degerinde min. kapatma siresi 8 ms

Kullanim havasi

I1S08573-1:2010’a uygun basingl hava [7:4:4]

Calisma ve pilot ortam hakkinda agiklama

Yaglamali operasyon mimkiin (diger islemler igin gerekli)

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

0 - Paslanma yok

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B2-L

Gevre sicakligi -10...60°C
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) degerinde toplam tutma torku agma 25,1 Ncm
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) degerinde toplam tutma torku kapatma 20,6 Ncm
Kiitle atalet momenti 0,035 kgcm?2
Tutucu ¢enesi tizerindeki max. kuvvet Fz statik 40N

Tutma ¢enesi lizerindeki max. tork, Mx statik 0,4 Nm
Tutma ¢enesi lizerindeki max. tork, My statik 0,5 Nm
Tutma ¢enesi lizerindeki max. tork, Mz statik 0,5 Nm

Uriin agirlig 48 g

Baglanti sekli

Deliklerle direkt baglanti
Dislerle direkt baglanti
gecis delikli ve ayar pimli
Disi disli ve ayar pimli
Secenekler:

Pnomatik baglant

M3

Malzeme hakkinda not

RoHS'a uygun

Malzeme, kapak

islenebilir aliiminyum alasim, eloksalli

Malzeme, muhafaza

islenebilir aliiminyum alasim, eloksalli

Malzeme, tutma ceneleri

Yiiksek alisimli celik
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