Darbe emici
DYEF-G8-M8-Y1-F1A

Oriin numarasi: 8131073 FESTO
Bilgi sayfasi

Ozellik Deger

Biiyiikliik M8

Strok 1,3 mm

Yastiklama Metal sabit durdurucusuz P yastiklama

Montaj pozisyonu istenildigi gibi

Konum algilama No

Versiyonlar Li-ion batarya lretimi yapan tesisler i¢in dnerilir
Max. Darbe hizi 0,8m/s

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK 2 - Ortalama paslanma

PWIS uygunlugu VDMA24364-B2-L

Cevre sicakligi -10...60°C

Yastiklama boyu 1,3 mm

Max. Sikma torku 2 Nm

Strok basina max.enerji emme degeri 0,12

Uriin agirlig 23g

Baglanti sekli disli burglu

Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun

Malzeme, sizdirmazlik elemanlari NBR

Malzeme, muhafaza Yiiksek alisimli celik
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