Sinir anahtari montaj parcasi
SRBI-C2-N-1-P-C2

Uriin numarasi: 8140400

Bilgi sayfasi

Ozellik Deger
Tasarim Koseli
Standarda dayali EN 60947-5-2
VDI/VDE 3845
Miisaade edilebilirlik RCM Mark

c UL us - Recognized (OL)

CE isareti (bkz. uygunluk beyani)

EMC i¢in EU yonetmeligine uygun
EU-RoHS-RL uyarinca

UKCA isareti (bkz. Uygunluk Beyani)

Elektromanyetik uyumluluk icin UK talimatlarina gore
UK RoHS talimatlarina gore

KCisareti KC-EMV
Sertifika yayinlayan bolim UL E232949
Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun
Ol¢me prensibi Enduiktif
Cevre sicakligi -25...70°C
Anahtarlama ¢ikisi PNP
Anahtarlama elemani fonksiyonu Normalde agik kontakt
Max. Anahtarlama frekansi 1.000 Hz
Maks. ¢ikis akimi DC 200 mA
Gerilim dlismesi <=2,5V
Geriya kalan akim 0...0,5mA
Kisa devre korumali Darbeli
Calisma gerilimi araligi DC 10...30V
Bosta calisma akimi <=22,5mA

Kutup korumali

bittin elektriksel baglantilar igin

Elektriksel giris baglantisi

Yayli klemens

Elektriksel ¢ikis baglantisi

Yayli klemens

Kablo ¢api 1,5...2,5mm

Baglanabilir nominal kabo kesiti 0,2...2,5mm2

Kablo baglantisi M20x1,5

Montaj pozisyonu istenildigi gibi

Uriin agirlig: 98¢g

Malzeme, muhafaza PBT

Malzeme, vidalar Yiiksek alisimli paslanmaz gelik
Calismaya hazir gostergesi Yesil LED

Anahtarlama durum gostergesi Sari LED

Durum gdstergesi

Sari LED = valf anahtarlama durumu
Yesil LED= Calisma gerilimi gostergesi

Depolama sicaklig

-40...85°C

Koruma sinifi

IP67

Darbe direnci

FN 942017-5 ve EN 60068-2-27'ya uygun zorluk derecesi 2 olan sok testi

Titresim direnci

FN 942017-4 ve EN 60068-2-6ya uygun olarak sertlik seviyesi 2’de

tagima uygulamasi testi

PWIS uygunlugu

VDMA24364 Zon llI

Kirlilik sinifi
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