Baglanti plakasi

VABP-C13-100HFT1-F90-VDE1E

Oriin numarasi: 8141662 FESTO
)

Bilgi sayfasi

Ozellik Deger

Montaj pozisyonu istenildigi gibi

Tasarim yapisi 1002 kanal yapisi

Valf baglantisi standarda uygun VDI/VDE 3847-1

Mpa isletim basinci 0...0,8 MPa

Calisma basinci 0...8bar

Kullanim havasi IS0 8573-1:2010 [7:7:-] uyarinca basingli hava
Asal gazlar

Galisma ve pilot ortam hakkinda agiklama Yaglamali operasyon miimkiin degil

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK 3 - Yiiksek paslanma

PWIS uygunlugu VDMA24364 Zon llI

Kullanim havasi sicakligi -40...80°C

Gevre sicakligi -40...80°C

Uriin agirlig: 1.365 g

Baglanti sekli Aksesuarli

Pnomatik baglanti Baglanti plakasi tasarimi, basinglandirma

Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun

Malzeme, kapak Dovme aliiminyum alasim, siirgiilu eloksalli (20 pm)

Malzeme, sizdirmazlik elemanlari EPDM
NBR

Malzeme, muhafaza Dovme altiminyum alasim, siirgtlu eloksalli (20 pm)

Malzeme, vidalar Yiiksek alisimli paslanmaz celik
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