Disli kutusu

EMGA-60-A-G20-60P FESTO

Uriin numarasi: 8141740

Bilgi sayfasi

Ozellik Deger

Rediiktor flans 6l¢lisii 60 mm

Motor flans 6l¢iisi 60 mm

Burulma boslugu 0,3 deg
Reduktor tipi Dik acili reduiktor
Disli orani 20:1

Maks. giris hizi 13.000 1/min
Rediiktoriin ¢calisma sicaklig -25...90°C
PWIS uygunlugu VDMA24364-B2-L
Koruma sinifi IP54

Siirekli ¢ikis torku 44 Nm
Rediiktoriin kiitle atalet momenti 0,256 kgcm?2
Maks. ¢ikis torku 70 Nm

Maks. verimlilik 92 %

Biikme direnci 2 Nm/arcmin
Uriin agirlig 1.900 g
Rediiktor arayiiz, ¢ikis mili 60G

Rediiktor arayiiz, silindir mili 60P

Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun
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