Gii¢ besleme iinitesi

CACN-11A-7-20-G2

Uriin numarasi: 8149585

i

Bilgi sayfas

Ozellik Deger
Genislik 96 mm
Yiikseklik 130 mm
Uzunluk 179 mm
Montaj pozisyonu Serbest konveksiyon
Ana besleme 3 fazli

Giris akimi 1,7-2,1A
Nominal ¢ikis gerilimi DC 48V
Nominal ¢ikis akimi 20A

Giris gerilimi araligi AC 400...500V
Power failure buffering 25 ms

Hat frekansi 45 ... 65 Hz

Miisaade edilebilirlik

c UL us - Listed (OL)

CE isareti (bkz. uygunluk beyani)

EMCigin EU yonetmeligine uygun
algak gerilim cihazlariyla ilgili EU yonetmeligine uygun

PWIS uygunlugu

VDMA24364 Zon llI

Depolama sicaklig -40...85°C
Relatif hava nemi 95 %
Koruma sinifi IP20

Gevre sicakligi -25...70°C
Uriin agirlig 2.500 g
Baglanti sekli H-rayli

Malzeme hakkinda not

RoHS'a uygun
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