Kontrol iinitesi
CDPX-X-E2-W-21-EX2

Oriin numarasi: 8155223 FESTO

Bilgi sayfasi

Ozellik Deger

Genislik 534 mm

Derinlik 17 mm

Yiikseklik 326 mm

Uzunluk 43 mm

Maks. 6n panel kalinligi 26 mm

Gergek zamanli saat evet

Desteklenen PLC protokolleri CODESYS 3.X
ModbusRTU Client
ModbusRTU Server
ModbusTCP Client
ModbusTCP Server

Gergek zamanli saat sapmasi 25°C'de < 100 ppm

Renk sayisi 16 M

Gosterge Arka aydinlatmaile

Gosterge tipi TFT renk

Gosterge ozelligi Touchscreen

Gosterge ebadi 21,5"

Yedek akii Li-pil, sarj edilebilir

Gosterge ¢ozUnlrlugu 1920x1080 piksel

Elektriksel gii¢ tiiketimi 35 W

Miisaade edilebilirlik c UL us - Listed (OL)

CE isareti (bkz. uygunluk beyant) EMC igin EU yonetmeligine uygun
EU-RoHS-RL uyarinca

UKCA isareti (bkz. Uygunluk Beyani) Elektromanyetik uyumluluk icin UK talimatlarina gére
UK RoHS talimatlarina gére

PWIS uygunlugu VDMA24364 Zon llI

Depolama sicakligi -30...80°C

Relatif hava nemi 5-85%
yogunlasmayan

Koruma sinifi IP67

Koruma sinifi hakkinda agiklama monte edilmis durumunda

Cevre sicakligi -20...55°C

Ortam sicakligi hakkinda agiklama Dikey montajda

Urtin agirhig 6.000 g

USB arayiizii evet

Ethernet arabirimi RJ4510/100 MBd

Baglanti sekli VESA arayiizii

Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun

Programlama yazilimi Designer Studio

CPU verisi 2 GB RAM
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