Selenoid bobin
VACC-S13-18-K4-1UF-KS4ME FESTO

Uriin numarasi: 8156762

Bilgi sayfasi

Ozellik Deger

Tetikleme sekli elektriksel

Montaj pozisyonu istenildigi gibi

Anahtarlama konum gostergesi hayir

Dabhili sigorta Sigortali koruma

Anahtarlama zamani 100 %

izolasyon sinifi H

Karakteristik bobin degerleri 24V DC: 1.8W
24V AC: 40/65 Hz, giic 1,8 VA

Miisaade edilir gerilim salinimi -15% [/ +10 %

AB disinda patlama koruma sertifikasi EPL Db (KR)
EPL Gb (KR)

Sertifika yaymlayan bolim 21-AV4B0-0279X
22-AV4B0-0051X

Patlama ateslemesi koruma tipi Gaz Exe mb lIC T4, T5,T6

Patlama ateslemesi koruma tipi Toz Ex tD A21 1P65 T85/T95/T130°C

Patlama korumali ortam sicakligi T4,T130°C:-30°C<=Ta<=+60°C
T5,T95°C: -30°C <= Ta <= +60°C
T6,T85°C: -30°C <= Ta <= +50°C

PWIS uygunlugu VDMA24364 Zon llI

Koruma sinifi IP65

Uriin agirlig 330g

Elektriksel baglanti Terminal kutusu, kablo giris disi M20x1.5

Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun

09.11.2023 - Degisiklige tabidir — Festo SE & Co. KG 1/1



