Baglanti kiti
DADG-AK-G8-25-125

Oriin numarasi: 8159817 FESTO
Bilgi sayfasi
Ozellik Deger
Buyuklik 25
Strok 125 mm
Mpa isletim basinci 0,1...0,8 MPa
Galisma basinci 1...8bar
14,5 ... 116 psi
Kullanim havasi I1S08573-1:2010’a uygun basingl hava [7:4:4]
Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK 1- Diisiik paslanma
PWIS uygunlugu VDMA24364-B1/B2-L
Cevre sicakligi -10...60°C
Max. Sikma torku 5Nm
Sikma torku toleransi +10%
Maks. sikma torku, pnomatik baglanti 1 3Nm
Uriin agirlig: 64,78
Pnomatik baglanti G1/8
Malzeme, adaptor Epoksi recine
Malzeme, sizdirmazlik elemanlari FPM
Malzeme, vidalar Kaplanmis celik
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