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Bilgi sayfası

Özellik Değer

Montaj pozisyonu istenildiği gibi
Filttrasyon derecesi 0,01 µm
Konfigurasyon desteği Phyton scripts
Gösterge LED
Output pressure 1 (MPa) -0,062 MPa
Çıkış basıncı 2 0,08 MPa
Normal debi < 1,2 l/min
Ölçüler W  x  L  x  H 169 mm x 208 mm x 55 mm
Çalışma gerilimi aralığı DC 21,6 ... 26,4 V
Elektriksel güç tüketimi 11 W
Nominal çalışma gerilimi DC 24 V
Müsaade edilir gerilim salınımı +/- 10 %
Gerilim beslemesi, fonksiyon Load and functional earth
Güç beslemesi, bağlantı tipi Soket
Güç beslemesi, bağlantı teknolojisi Bağlantı plakası
Güç beslemesi, pin/kablo sayısı 5
Müsaade edilebilirlik RCM Mark
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı) EMC için EU yönetmeliğine uygun

EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) Elektromanyetik uyumluluk için UK talimatlarına göre

UK RoHS talimatlarına göre
Titreşim direnci FN 942017-4 ve EN 60068-2-6’ya uygun olarak sertlik seviyesi 2’de 

taşıma uygulaması testi

Darbe direnci FN 942017-5 ve EN 60068-2-27'ya uygun zorluk derecesi 2 olan şok testi
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK 0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı -20 ... 70 °C
Relatif hava nemi 0 - 85 %
Ses gücü seviyesi 55 dB(A)
Koruma sınıfı IP20
Çevre sıcaklığı 0 ... 40 °C
Ürün ağırlığı 1,8 kg
Elektriksel bağlantı Entegre edilmiş kontrolör
Bağlantı şekli With female thread M4
Pnömatik bağlantı 1 QS-4
Pnömatik bağlantı 2 QS-4
Pneumatic connection, number 2
Renkli gövde gri
Malzeme hakkında not RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza Alüminyum, toz kaplı


