Handling modiilii
EHMZ-ELCC-70-TB-KF-

Uriin numarasi: 8179240

Teyllﬁ Z

Bilgi sayfasi

Genel data sheet - Kisisel degerler konfiglirasyonunuza baglidir.

FESTO

Ozellik Deger

Tahrik carkinin efektif ¢api 30,558 mm
Calisma strogu 200 ... 1.200 mm
Montaj yiizeylerinde gerekli duizliik 0,1 mm/m

Disli kayis gerginligi 0,22 %

Disli kayis hatvesi 3mm

Montaj pozisyonu dikey

Tasarim yapisi

Elektromekanik dogrusal modiil
Disli kayisli

Konum algilama

Yaklasim sensori i¢in

Max. ivmelenme 50 m/s2
Max. Hiz 5m/s
Tekrarlama hassasiyeti +0,05 mm
Anahtarlama zamani 100 %
PWIS uygunlugu VDMA24364 Zon llI
Depolama sicaklig -20...60°C
Relatif hava nemi 0-90%
Koruma sinifi P20

Cevre sicakligi 5..45°C
Max. itme kuvveti Fx 600 N
Besleme sabiti 96 mm/U

Malzeme hakkinda not

RoHS'a uygun
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