Plastik kaplamali metal boru
PM-4

Uriin numarasi: 9084 FESTO
QS otomatik baglanti rakorlariyla kullanima uygun.
Bilgi sayfasi
Ozellik Deger
Dis cap 6 mm
Debi miktari igin gerekli egilme yari ¢api 19 mm
ic cap 3,92 mm
Sicakliga bagli calisma basinci -0,95 ... 30 bar
Kullanim havasi 1S08573-1:2010’a uygun basingli hava [7:-:-]
PWIS uygunlugu VDMA24364-B2-L
Cevre sicakligi -29...65°C
Uzunluga bagl trtin agirligi 0,024 kg/m
Renk Siyah
Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun
Malzeme, hortum islenmis aliiminyum alisimli
PE
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