Bolmeli hizli baglanti
SCK-PK-6

Uriin numarasi: 9422

Metal versiyon.

Bilgi sayfasi

FESTO

Ozellik Deger

Nominal genislik 5,3 mm

Montaj pozisyonu istenildigi gibi
Tasarim Bolme

Tank biiyiikligi 10

Komple sicaklik araligi ortam basinci -0,095 ... 1 MPa
Galisma basinci tiim sicaklik araligi -0,95 ... 10 bar

Komple sicaklik araligi ortam basinci

-13,775 ... 145 psi

Kullanim havasi

I1S08573-1:2010’a uygun basingli hava [7:-:-]

Calisma ve pilot ortam hakkinda agiklama

Yaglamali operasyon mimkiin

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

1 - Dusiik paslanma

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B1/B2-L

Gevre sicakligi

-10...60 °C

Pnomatik baglanti 1

8 mm hortum dis ¢api i¢in
somunlu ¢engel konnektdr i¢ capt 6 mm igin

Pnomatik baglanti 2

8 mm hortum dis ¢apt icin
somunlu ¢engel konnektor i¢ capt 6 mm igin

Malzeme, rakor somunu

islenebilir aliiminyum alasim, eloksalli

Malzeme hakkinda not

RoHS'a uygun

Malzeme, somun

celik, galvanizli

Baglayici malzeme

islenebilir aliiminyum alasim, eloksalli
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