Akis kontrolii/susturucu
GRU-1/4-B FESTO

Uriin numarasi: 9517

Belirli yapidaki valflerin egzost havasini kismak i¢cin susturuculu kisma
valfi.

Bilgi sayfasi

Ozellik Deger

Valf fonksiyonu Susturuculu egzost kisma fonksiyonu
Pnématik baglanti 1 G1/4

Ayarlama elemani Yarik basli vida

Baglanti sekli vidalanabilir

Normal debi 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) 0...1.500 |/min

Cevre sicakligi -10...70°C

Malzeme, muhafaza Alliminyum

Montaj pozisyonu istenildigi gibi

Galisma basinci tiim sicaklik araligi 0...10 bar

Kullanim havasi 1S08573-1:2010’a uygun basingli hava [7:-:-]
Galisma ve pilot ortam hakkinda agiklama Yaglamali operasyon miimkiin

PWIS uygunlugu VDMA24364-B1/B2-L

Kullanim havasi sicakligi -10...70°C

Oriin agirhig 25g

Malzeme, susturucu pargasi PE

Malzeme, vida disli tapa Aliminyum pres dokiim

Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun

Malzeme, ayar vidasi PA
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