Adaptor
AD-1/4NPT-G1/4-1

Uriin numarasi: 9625

bir tarafi disi dis, diger tarafi erkek dis.

Bilgi sayfasi

FESTO

Ozellik Deger
Nominal genislik 7,95 mm
Galisma basinci tim sicaklik araligi -0,95 ... 10 bar

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

1- Diisiik paslanma

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B1/B2-L

Cevre sicakligi

-10...60 °C

Maks. sikma torku, pnématik baglanti 1 12 Nm

Maks. sikma torku, pnématik baglanti 2 11 Nm

Uriin agirhig 21g

Pnomatik baglanti 1 Erkek dis 6l¢iisii 1/4 NPT
Pnomatik baglanti 2 Disi dis G1/4

Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun

Malzeme, sizdirmazlik elemanlari PVC

Malzeme, muhafaza

celik, galvanizli
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