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2n bağlantı pleytli

Bilgi sayfası

Özellik Değer

Nominal genişlik 2,5 mm
Çalışma basıncı 2,5 ... 8 bar
Standart nominal debi 90 l/min
PWIS uygunluğu VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı -10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı 170 g
Bağlantı şekli Montaj çerçevesi üzerine
Malzeme, sızdırmazlık elemanları TPE-U(PU)
Malzeme, muhafaza Çinko pres döküm


