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技术参数
特性 值

行程 20 mm
活塞直径 50 mm
装配位置 任意
位置检测 用于接近式传感器
工作压力 <= 1 bar
耐腐蚀等级 CRC 2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性 VDMA24364 区域III
产品重量 1,350 g
气动连接, 气口 1 G1/8
材料备注 符合 RoHS


