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过滤器－减压阀－油雾器组合体, 12 bar 的最大输出压力, 5 μm 
过滤精度, 带压力表, 减压阀调节头可锁定, 
塑料杯罩外套塑料杯罩保护, 采用手动冷凝水排放装置, 气流方向: 
从左到右.

技术参数
特性 值

工作介质 压缩空气 ，符合 ISO 8573-1:2010 [-:4:-]
惰性气体

关于工作和先导介质的说明 可以使用经过润滑的压缩空气 
(一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)

PWIS 符合性 VDMA24364-B1/B2-L
食品安全 参见补充材料信息
输出口的空气纯净度 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [6:4:-]
材料备注 符合 RoHS


