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用于连接界面的壳体 CAMI-C

技术参数
特性 值

附加功能 防止丢失的装备
装配位置 任意
额定工作电压 DC 24 V
工作电压范围 AC 160 V
许用的电流负载 1 A
防护等级 IP65

to  IEC 60529
PWIS 符合性 VDMA24364-B2-L
材料备注 符合 RoHS
耐腐蚀等级 CRC 0 - 无腐蚀影响


