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技术参数
特性 值

装配位置 任意
设计结构 不带传感器
使用指南 当与角座阀VZXA一起使用时，整个产品的SIL认证将失效。
材料备注 符合 RoHS
环境温度 -20 ... 60 °C
储藏温度 -10 ... 60 °C
产品重量 118 g
材料信息，密封 EPDM
材料信息，壳体 铝

PA-加强
防护等级 IP65

IP67
耐腐蚀等级 CRC 2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性 VDMA24364 区域III


