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Type to be discontinued. Available until 2023. See Support Portal 
for alternative products.

技術參數
特性 值

材料備註 符合 RoHS
功能鍵的數量 5
Fieldbus interface, protocol AS-Interface SPEC 3.0
容許的負載電流 100 mA
短路強度 是
過載承受能力 已可供應
Fieldbus interface, number of pins/wires 5
Fieldbus interface, type of connection 插頭插座
Fieldbus interface, connection technology M12x1, A-coded in accordance with EN 61076-2-101
顯示 LCD-Display
控制元件 5 keys

薄膜按鍵
尺寸 寬(W) x 長(L) x 高(H) 34 mm x 210 mm x 80 mm
額定工作電壓 DC 28 V
電源 鋰電池
CE 符號 (參見符合的標準) 根據 EU-EMV 指導原則
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
防護等級 IP20
環境溫度 0 ... 40 °C
產品重量 610 g
Material housing PA-加強


