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用於將 T 型槽夾爪HGPT-50和DRQD-32/40-  -FW-  
型擺動氣壓缸組合在一起

技術參數
特性 值

裝配位置 任何
耐腐蝕等級 CRC 2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
環境溫度 5 ... 60 °C
產品重量 275 g
Material adapter 鋁
Material plate 鍛造鋁合金


